KNIPEX Quality — Made in Germany

Informace o vyrobku

95 05 1 55 S B e Presny vybrus s jemnym ozubenim pro Cisty fez bez posunuti

e Brit s oddélovacem kabell
e S plastovou ledvinkou

e Rukojeti s viceslozkovymi navleky, zesilenymi skelnym vlaknem

Elektrlké‘fské nﬁiky e Univerzalni nuzky pro elektrikare

e Cepele z nerezavéjici oceli, tvrdost ¢epele 56 HRC

C. vyr. 95 05 155 SB

EAN 4003773077725
Hlava lesSténo

Rukojeti s vicesloZkovymi navleky, zesilenymi skelnym viaknem
hmotnost 170 g

Rozméry 155 x 130 x 32 mm
eCl@ss 5.1.4 21040601

ETIM 5.0 EC000160

ETIM 6.0 EC000160
proficl@ss 6.0 AAA520c003
UNSPSC 13.1 23241616

Technické zmény a omyly vyhrazeny
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