KNIPEX Quality — Made in Germany

Informace o vyrobku

97 53 18

KNIPEX Twistor16®
Samonastavitelné klesté pro lisovani kabelovych ;
koncovek

S otocnou lisovaci hlavou

Klesté
Hlava
Rukojeti
hmotnost
Rozméry

Technische Attribute
Pouziti

Kapacita, milimetry ¢tverecni
AWG

Pocet hnizd

eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0
ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Technické zmény a omyly vyhrazeny

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

Samonastavitelné lisovaci klesté na koncové dutinky s oto¢nou

lisovaci hlavou

e Lisovaci hlava volné oto¢na o 360°, s 8 aretacnimi polohami
e Lisovani koncovych dutinek je mozné z témér jakékoliv pracovni

pozice

posouvat

Lisovaci klesté se automaticky nastavi na rGzné prirezy
Lisovaci otvor pfistupny z obou stran, delSi koncové dutinky Ize

e Moznost lisovani koncovych dutinek Twin do 2 x 6 mm?
e Konstantné vysoka kvalita lisovani diky nucenému blokovani (mozné

odblokovat)

e Lehky a prakticky nastroj, ruéni sila zesilena prostfednictvim

mechaniky lomené paky

e Chromvanadova elektroocel ve zvlastni jakosti, kalena v oleji

97 53 18
4003773082729
chromované
chromované

s viceslozkovymi navieky
486 g

240 x 80 x 26 mm

Dutinky

0,14 — 16 mm?
26 —5

1

21040301
EC000168
EC000168
AAA946c003
27112147
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Jedine¢na flexibilita: dutinky Ize do otoéné lisovaci hlavy zavadét z téméf kazdé pozice

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal 10.03.2020 | Strana 2 4



KNIPEX Quality — Made in Germany

Lisovaci hlava oto¢na o 360° pro nejlepsi pFistup i ve stisnénych prostorach
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