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97 78 180 T
Инструмент для обжима контактных гильз со страховочным
креплением

  

для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть●

1 + 4) в диапазоне сечений от 0,25 до 16 мм²
улучшенная передача усилий с понижением затрат для обжима●

на 30%
Легкая и компактная конструкция●

Oпрессовка в маркированных полукруглых профилях для●

надежного соединения гильзы и проводника
9 глубоких профилей с коническими гранями●

специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая в●

масле

Инструмент с надёжным изолированным креплением для●

страховки инструмента от падения с высоты

Номер артикула 97 78 180 T
EAN 4003773081531
Головка полированная
Ручки
Стандарт на изоляцию IEC 60900 DIN EN 60900
Параметры кв.мм mm² 0,25 - 16,0
Применение гильзы контактные
Количество гнезд 9
AWG 23 - 5
Длина mm 180
Вес нетто g 254

Возможны технические изменения и ошибки


