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schwarzer Kunstsiolfrellaklor
« Schnellbelestigung durch Einrastmoniage In alng Bohrung von
@ 8 4 0,2mm in Monlagapllian it einar Stirke vor 1 bis 3mm
black plastic bezsl
= quick and ecanamical snapsin mounling In B + 0,2mm diameler
holes into mounting plales with a thickness of 1 up to 3mm

schwarzer
Sehremplsehlauch
hlack heat

shirink lubing
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asbsollert sne versinal
sirlapod and tinnad

Isollerie Lize 0,221 v 2 (7:0,2)

isolated wire 0,22

ettt (7x0,2)

rolg Litze = Ariode | rec vire w ¢ node
schwarze Litze e K20 2de / black wig = st ice e

Elsktr. und aplisehe Daten sind bol alnsr Umpabungstemperatur von T, ® 25°C gamasson,
Elseiric! and opiical dale ure moasured at an amblent tamperalure of T, w25°C.

A KB TTPRIE

BostallNr. Farbe Spannung Strom Flubspannung | Lichistbrke Potic
Part No, Colour Volinge Curront Forward vohiage | Luml ilens v Wellen bivig
Y . Parly
Vet 10% Tob . Ve . |mr’:’d Vireaten
VogC) (A} v o 1OmA Ay i
1900000050500 Mol 7 Fed . - 2,0 " [
1300000051900 Giiin / Graon . . 22 il 585
1900000052900 Galb ¢ Yollow . . 2,1 il e
1960000250800 | Mot/ Rad 12 16 - 70 €2
1900000251800 Giin { Graen 12 18 - 40 £0;
1980000252600 Gotb / Yallow 12 16 - 40 £R
1980000350300 Fol / Rod 24 10 . 15 €23
1900000351900 Giin / Green 24 10 . E6 i
1900000352300 Galli / Yoliow 24 10 . 25 £9)
Lagntiomporalur / slomga lainporglure Tata 25°C - 4+85°C

P

Umgebungstomporatur / ambient lomparalure Ta «20"C - +80°C
EBT Oplronle Gmbll & Co, KG LED Slgnalteuchinn mit andor 11 Spannung
0-67098 Bad Dlitkhelm Tachnisehe Andatutignn vorbehiilinn
£in Unlernelunen der LED Indientars with olltor valliyjen upon raquae st
o Rhalnmatnll Elektronik Specllicaiton aubjee! to ehanga el sl nolice
Qex, ¢ GRr,
inwn: ZS. chis . w.v.
Anderung; Delum; Meflsi,: DATENILT .
ﬂuv{ﬂlnnnt L0 Natria: tonta + 3231 (27,57 LISTEHE ND.;
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