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DIN-
A3

Shielded Plastic dust cap 

9-37 pos. for plug connector

Geschirmte Kunststoff Staubschutzkappe 

9-37 pol. für Stiftstecker
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Status:    InBearbeitung
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Materials/
Werkstoffe:

Shielded plastic
dust cap/
Geschirmte Kunststoff
Staubschutzkappe:

ABS, nickel plated/vernickelt

Pos./
Pol.

A `0,5
Part-No./

Art.-Nr.

22.50

30.65

44.40

60.75

B `0,3

9

15

25

37

16.50

24.65

38.80

55.15

600X517009X

600X517015X

600X517025X

600X517037X

Description of size/
Angabe der Grösse

  9P

15P

25P

37P

C `0,3

7.80

7.80

8.20

8.20

Description of size/
Angabe der Grösse

B

A

C

1
1
`

0
,35

`
0
,3

2`0,3

1
`

0
,3

6
,1

`
0

,1

To prevent damage at low temperatures
(lower 0° C) no impact or extrem mechanical
load should applied to the cap/
Um Beschädigungen bei niedrigen Temperaturen
(unter 0° C) zu vermeiden, sollte keine extreme
mechanische Belastung auf die Kappe ausgeübt werden.


